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TRADUCTION / Translation / Traduzione

Acier / Steel / Acciaio  Acier fritté / Sintered steel / Acciaio sinterizzato
Alimentaire / Food industry / Alimentare

Aluminium / Aluminium / Alluminio ~ Bronze / Bronze / Bronzo
Céramique / Ceramics / Ceramica

Denture trempée / Hardened teeth / Dentatura temprata

Eclisse de raccordement / Connecting splice / Elemento di raccordo
Indesserrable / Self-locking / Autofrenante

Inox / Stainless steel / Inox Laiton / Brass / Ottone f
Polyamide / Polyamide / Poliammide 71
Polymeére / Polymer / Polimero p
Porte outil / Tool holder / Porta attrezzi '. |

Porte étiquette / Label holder / Porta etichette

Réglable / Adjustable / Regolabile

Semelle / Sole / Suola  Silicone / Silicone / Silicone

Réglette de raccordement / Connection strip / Piastra di raccordo
Zamalc / Die cast zinc / Zamak

Résistance aux hautes Compatibilité alimentaire
températures / Food compatibility
/ High temperature resistance | Compatibilita alimentare
/ Resistenza alle alte temperature
% A encliquetage

Utilisation manuelle / Snap-in
/ Manual use | Di posizionamento a scatto
/ Utilizzo manuale
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BAB510S

inox inox

BAB1020T BAB510P CDR

inoX
inoX Cable de retenue pour
broches a billes
BAB510-PASS BAB10A BAB5M
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pour broches a billes

AFA
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Eléments mécaniques

Elementi meccanici

KL Mechanical drive
K" components

AFSE

SDA !II

Bride pour
doigt d'indexage

DIL

\

PITA

acier

Iuijilit]
LB

P
S|

ﬂ
ou inoX

SLBW

%

Soudable

i

SLBE

Entretoise
pour bouton d'indexage
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(B Eléments mécaniques K Mechanical drive
(B Elementi meccanici components

CLB

CLAO1

HLU10010SS
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BSC BEA-8

Serrage
couple constant Anti-bactérien

GGP

GGB "
GLP I|||
GPB

BEAS

Anti-statique

VTL




(B Eléments mécaniques
(B Elementi meccanici

K. Mechanical drive
K" components

VMS

EMS

EMR

Serrage rapide

EML

BCH

PHT

PSPT

Poignée
souple pour tube

GE14

04-2022
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LIVRAISON
FRANCO

A PARTIR DE

50<€ pachnr



(B Eléments mécaniques K Mechanical drive
(B Elementi meccanici components
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OP3

/ Rondelle ressort

DPAR10

R

" acier oY inox
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(B Eléments mécaniques Rl Mechanical drive

(B Elementi meccanici components

EKO @ ART

D-KON

Si\icone Articulation élastique
GA6 GSI
inox__

HPC

DEVIS &
COMMANDES

EXPRESS

PORTO

FRANCO

A PARTIRE DA

50€ o we.

*Servizi soggetti a condizioni. Vedere le condizioni generaijg
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(B Eléments mécaniques
(B Elementi meccanici

_~d LIVRAISON
24/48 H

K. Mechanical drive
K" components

inoxX

*Services soumis a conditions - Voir les conditions générales de vente
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CATALOGO
GRATUITO

Anneau de levage
a souder
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(B Eléments mécaniques s

BAB10

s

(B Elementi meccanici components
—

Goupille cannelée

Mechanical drive

PRODUCTS
SOLD
INDIVIDUALLY
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MHX

FRM

Butée a vis réglable

INS100

MSP

inox
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(B Eléments mécaniques s
(B Elementi meccanici components

Mechanical drive

RCC
acier
ou -W\OX

RCX

SHS

SHSS

Rondelle de serrage

BHE

acier oV inox
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WING WING

WING

Ecrou plaquette
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(B Eléments mécaniques s
(B Elementi meccanici

Mechanical drive

VHTM
RDS

hygienic
design®

VTSM

components
BCT hy gienic
us1t®

CcMm1
hygmmc

® design®

Outillage pour
gamme hygienic

o

Colliers de serrage

Colliers de serrage

BOX = =

Joints toriques

\.. 4

Joints toriques

BOX

Outillage

pour joint torique

CRDC

b/

Coffret de rangement
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() Transmissions de puissance ¥ Power
(B Trasmissioni di potenza transmission parts

BS2
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MFBS "nox

MFBS-12C

inox

GERWAH
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GERWAH

GERWAH

PFL

4 | Série économique




GET

(D Transmissions de puissance K
(B Trasmissioni di potenza

\TE 2

ARBRE FLEXIBLE

Power
transmission parts

A aiguilles

A aiguilles

HD1-A-16/16/SS

HD1

JCS
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CT10

Télescopique

Mo3

VT27

Limiteur de couple

Limiteur de couple

Limiteur de couple

ACA  cier
ou in0X

MESURE
POSSIBLE
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Transmissions de puissance
Trasmissioni di potenza

K. Power
B transmission parts

SUP

acier
ou inox
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() Transmissions de puissance ¥ Power
[ Trasmissioni di potenza transmission parts

RAM

KITBUH
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(D Transmissions de puissance Rl Power

(B Trasmissioni di potenza j_transmission parts

CHV CHT CHM
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Moto-variateur
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MAT10

Mimentaire

STU
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Douille a billes mixte
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acier fritté
T

Ebauche auto-lubrifiante
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(P Eléments de guidage a

(B Elementi di quida

Linear guidance

K parts

BPFL

ou in0X

acier

UCP
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QW)X

inoxX

*Services soumis a conditions - Voir les conditions générales de vente
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Q3200 Q1200
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(D Eléments de guidage
(B Elementi di quida parts

HFL

KM MB10

Roue libre
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Embout de finition




(D Eléments de guidage s
(B Elementi di quida

Linear guidance
parts
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(D Eléments de guidage
(B Elementi di quida

K
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Linear guidance

parts

SLS102

Palier pour vis
trapézoidale

BSPM

Vis a billes miniature

g
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(B Ruote dentate

HTD BAR

HPC

DEVIS &
COMMANDES

EXPRESS

10T5-114 3000
rences

Courroie

BA

20T5-15/ECO
) +400

rererences,

Courroie

|

CAD FILES
STEP, IGES...

P A AR
«, . Courroie
« # ouverte type T
- typ

25P

BAR
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12T10-21-AL AT5/225

Courroie fermée type AT

MINIMO
o D’ORDINE

Sl 20<

Pignon a chaine acier

Pignon a chaine eco

SBR SBR

SBS-375 inox

*Servizi soggetti a condizioni. Vedere le condizioni generali di vendita.
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() Rouesdentées | m
(B Ruote dentate

SBR-TOOL PCS
(]
denture
Dérive-chaine \-_reW\Pee
TCL-AR TC1-RP TCSH 2 TCRX
RLR PTR-04 acievr
) 9“ inoX

Tendeur de chaines
Roll Ring®
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B1-16/ECO DB TB FB

Série économique Nylon moulé

SMS

FAST
QUOTES &
ORDERS
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Nylon moulé




(D Roues dentées

(B Ruote dentate
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PAGAMENTO
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FICHIERS RIS
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Série économique

Plastique

GB

Nylon moulé

REMISES

SUR :
_QUANTITE §
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Ventouse

SCR
‘§I %

Accessoires

pour ventouses

DA<

FREE
CATALOGUES

>
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Presse manuelle

Accessoire de presse

;| Canon de percage
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Canon de pergage
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(P Convoyage et cartérisation K. Conveyors and
D Convogliamento e carterizzazione JilghousIng
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(D Convoyage et cartérisation

Conveyors and

R
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(B Convogliamento e carterizzazione housing

BROSSE

STL
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VENTE
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(B Convoyage et cartérisation
(B Convogliamento e carterizzazione

ESSB PARF

Rl Conveyors and
K" housing

d SPIT

Série économique

DEVIS &
COMMANDES

Goupillon

FBL

Antistatique

DISCOUNT
OVER
QUANTITY

LRR
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Série économique

inox
zamalk ou. 1N
polyamide

CHA

FILES
STEP, IGES...
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(P Convoyage et cartérisation K. Conveyors and
D Convogliamento e carterizzazione JilghousIng
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Série économique
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(D Convoyage et cartérisation
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Convogliamento e carterizzazione

Conveyors and
housing

ACL-EPP

A

PRF-T-75

*

ACL-PL

-

PRF-P-45

ACL-EFS

PRF45-BASE

<«

PRF 4590

PGB

porte
ou\'.“

ETQ
Porte étiquette

* 12AB56

Accessoire T-Clip pour profilé
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PRF ART
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(B Convoyage et cartérisation
(

Convogliamento e carterizzazione

Rl Conveyors and
K" housing

=

Support d’écran

ETP-B PRF-45-PGN PRF-SCL
ey
WP o .
Poignée modulable /
PRF-SCREEN PRF-SMA PRF-BOU
ACL-BDB PRF-BP

ACL-RP

ACL-CHARJ

ACL-BMC

VEL
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MODIFIABLE / Modifiable / Modificabile

CARDANS SIMPLES ou DOUBLES a compléter
/ Single or double universal joint to be completed
| Glunti caraanici semplici o dogor aé complelare

S— N4 - NE= —=
N [ ENAY /ﬂ\_' o
*:_ | \y Z i T y / \\\\/ o K
= — S = — A — N
SIMPLE / Simple / Semplice DOUBLE / Double / Doppio

=)

S
/Basé sur cardan : @%\; @‘\i " §\§‘}\\ ,, ,
e | () || @
uni?/sefsa%\m : - \@ \\\®
| Basato sul Réf. HPC | o L S
giunto cardanico : ad ad SW S
, Lisse / Smooth Clavette /Key  |Hexagonal /Hexagonal | Carré / Square
Alesage A 1 Liscio | Cava chiavetta | Esagonale | Quadrato
| Bore A ad ad | b |t SW S
| Alesaggio A L IO I
b

%

O

7

oloelo
O Q) &

| 1 L

ad 2d SW S

Lisse / Smooth Clavette / Key  |Hexagonal /Hexagonal| Carré / Square ,
 Liscio | Cava chiavefta [Esagonale | Quadrato A|esage B

W s /Bore B
l | Alesaggio B

@d @d

— 2

58/ g OE HPC () Ct Meca..
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SUR MESURE / Custom-made / Su misura

RESSORTS de COMPRESSION
| Compression springs / Molle af compressione

BOUTS/ Ends / Estremita :

- Rapprochés meulés / Closed and ground
| Awvicinate molate

- Bruts / Rough / Grezzi

CHOIX DU DIAMETRE / Choice of diameter
| Scelta del diametro :

- Fil / Wire / Filo

- Extérieur / Outside / Esterno

CHOIX DE MATIERES / Choice of materials
|Scelta materiali :

- Acier / Steel / Acciaio

- Inox / Stainless steel / Inox

Choix de la longueur
/ Choice of length
| Scelta della lunghezza

Nombre de spires
/Number of coils
/Numero spire

NN

(0% HPC (OCtMeca.  diky, . (59
www.hpceurope.com www.ctmeca.com 04-2022 64



COMPlEMENT / COMPLEMENTARY / AMPLIAMENTO

de qumme rangé

CHOIX DES MATIERES

/ CHOICE OF MATERIALS

| SCELTA DEI MATERIALI :

- Acier traité / Treated steel
| Acciaio trattato

- Inox / Stainless steel / Inox

- Inox prétraité

| Pre-treated stainless steel

| Inox pretrattato

Contactez nos techniciens pour + d’infos !
Contact our technicians for more information !

Contattate i nostri tecnici per maggiori informazioni!

SEARCH O HPC ) Ct Meca..
64 04202 www.hpceurope.com www.ctmeca.com
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MINIMO DISCOUNT VENDITA

) PREVENTIVI
D’ORDINE E ORDINI OVER DI PEZZ|

20€ RAPIDI B QUANTITY WALL' UNITA!

HPC PDF
0 | O 1A
DEVIS & h 4 SUR
COMMANDES FREE FICHIERS MESURE

EXPRESS [ CATALOGUES [ STEP, IGES..J8 POSSIBLE

*Servizi soggetti a condizioni. Vedere le condizioni generali di vendita.

LIVRAISON
FRANCO

A PARTIR DE
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Rocevez
()hos catalogues GRATUITEMENT

ﬁm’w
sp=0ur catalogues FREE of charge

15

73/06(// -
()GRATUITAMENTE . |
i nostri cataloghi

Francais English ltaliano

N Téléchargez gratuitement 3

. Download free » m
CAD)

. scarica gratuitamente —

Al
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HPC EN EUROPE

UNITED KINGDOM

(]
ondrives
Tel: +44(0)1246 455 500

EUROPE

HPC

58, Chemin de la Bruyére
69570 Dardilly (Lyon) - France
Tél : +33(0)4 37 496 496
Email : cial2@hpceurope.com
www.hpceurope.com

ITALIA

Ct Meca..

Torino - Italia
Tel: +(39)011 760 95 05
Email: info2@ctmeca.com
www.ctmeca.com



——— HPCEUROPE.COM
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() GAGNEZ DU TEMPS SUR NOTRE S|
Commandez @ Téléchargez Payez

+ de 190000 piéces  gratuitement en toute sécurité
standard en stock * Fiches techniques e -y
* Devis/commandes * Catalogues e
€xpress * Fichiers 3D
* Remises et prix & jour E P Paypal

* Infos sur les délais et les
stocks

() RISPARMIA TEMPO SUL NOSTRO S&;g

Ordina piu di @ Download gratuito
—" 190 000 componenti * Schede tecniche
standard in stock * Cataloghi

* Preventivi/ordini express * File 3D
* Sconti e prezzi aggiornati
 Info su tempi di consegna e stock Paga

ey MUtasiourezza T ETED P e

<= SAVE TIME BY USING OUR INTERNET S}Ifeb

Over 190 000 @ Downloads free of charge

standard parts in * Technical documents
stock * Catalogues
* Express Quotes / orders * 3D files

* Up to date discounts and

prices
* Delivery times and stock @ Secure
availability payment online ~ =isa- B2 P Payral



() NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE

COMMANDE FACILE
* Conseils personnalisés de I'équipe commerciale et
technique du lundi au vendredi, de 8h a 12h20 et de 13h40
a18h +33(0)4 37 496 496.
* Fourniture a 'unité, petite et moyenne série de pieces:
Sur mesure selon plan / Hors catalogue.
* Réglement par virement bancaire, carte bancaire ou PayPal.

F“ LIVRAISON RAPIDE
Livraison 24/48h* - Frais de port GRATUIT dés 50€ d'achat*.

*Services soumis & conditions - Livraison en France métropolitaine

@ INFORMATIONS
PRATIQUES

58, Chemin de la Bruyere
69570 Dardilly
Lyon ¢ France

P cial2 @hpceurope.com
© +33(0)4 37 496 496

Engrenages HPC SARL

au capital de 76 224€ SIRET :
38291190700030 * Code APE 46698
Numéro de TVA : FR 41 382 911 907

()IL NOSTRO TEAM AL TUO SERVIZIO

ORDINE FACILE
* Consigli personalizzati del nostro team commerciale

e tecnico dal lunedi al venerdi, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.30 allo +(39) 011.760.95.05
* Fornitura di componenti all'unita, piccole e medie serie:

/ Su misura a disegno / Non standard.
* Pagamento con bonifico bancario, carta di credito o

PayPal.

@ CONSEGNA
Spedizione GRATUITA a partire da 50€ di acquisto*.

Articoli di lunghezza inferiore a un metro. Eccetto Sicilia, Sardegna e isole
minori. *Servizi soggetti a condizioni.

INFORMAZIONI
PRATICHE

Via Valfré 14
10121 Torino
Italia

D Info2 @ctmeca.com
@ +(39) 011.760.95.05

CT Meca SRL
C.F.e PIVA 1028400014
REATO-1119961

& OUR TEAM IS AT YOUR SERVICE

EASY TO ORDER
* Personalized advice offered by our sales and techni-
cal team from Monday to Friday 08:00 to 12:20 and 13:40 to
18:00 - telephone +33(0)4 37 496 496.
* Parts supplied individually and in small and medium
series: custom made according to plan / Non standard.
* Payment by bank transfer, credit card, PayPal.

®
\W/RAPID DELIVERY
24/48h hour delivery* - free of charge for orders over 50€*.

*Service subject to conditions — mainland France only

@ USEFUL
INFORMATION
58, Chemin de la Bruyere

69570 Dardilly
Lyon ¢ France

D cial2 @hpceurope.com
© +33(0)4 37 496 496

Engrenages HPC SARL

capital 76 224 Euros SIRET :
38291190700030 * Code APE 46698
VAT Numbers : FR 41 382 911 907
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