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Long swivel head
Stainless steel TOL

- For guiding profile
- �Materials:

Body: stainless steel 304
Nut/washer: stainless steel

Typical application
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Qty.
Disc.

DISCOUNTS

*Depending on availability - Dimensions in mm

TOL12-40/SS 12,5 APB12 40 55 0,28 27,48 F
TOL12-60/SS 12,5 APB12 60 75 0,38 33,57 F
TOL12-90/SS 12,5 APB12 90 105 0,55 36,86 F
TOL12-130/SS 12,5 APB12 130 145 0,77 49,17 F
TOL14-40/SS 14,5 APB14 40 56 0,28 49,17 F
TOL14-60/SS 14,5 APB14 60 76 0,38 27,48 F
TOL14-90/SS 14,5 APB14 90 106 0,55 31,79 F
TOL14-130/SS 14,5 APB14 130 146 0,77 35,09 F
TOL16-40/SS 16,5 APB16 40 57 0,28 49,17 F
TOL16-60/SS 16,5 APB16 60 77 0,38 27,48 F
TOL16-90/SS 16,5 APB16 90 107 0,55 36,86 F
TOL16-130/SS 16,5 APB16 130 147 0,77 49,17 F



Altri prodotti...

HTD8M_50

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD8 Ghisa

SSBRA

Ingranaggio conico
inox, 1:1

CTss

Giunto cardanico
telescopico inox,
Sollecitazioni leggere

MSP23

Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
Cilindrico Ø23 con...

TBD

Tavola di
posizionamento a
passo inverso
manuale, 2kg

HTD3M_09

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD3 Alluminio

PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
liscio

RHTplss

Ruota alte
temperature, fino a
200kg

CHB

Feet, For CHB gearbox

UCP_PBT

Cuscinetto ritto
polimero inox,
polimero e inox

MEB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1

MAX26

Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 0,075 a
0,6Nm

Prodotti correlati

TOC

Testa orientabile,
Corta

APB_F

Perno di fissaggio per
morsetti, Filettato

APB_T

Perno di fissaggio per
morsetti, Maschiato

RAG

Guida di scorrimento
a rullini, 
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