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Ingranaggio conico plastica
Delrin lavorato
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- Modulo da 0,8 a 2,5
- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Dentatura Gleason 
- M ateriale:  

Plastica delrin
- T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C
-  Per una coppia occorrono  
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INDICAZIONE 
DI COPPIA E DI  

POTENZA

Per 20 denti a 1000 giri/mn.

Coppia	(Nm)
Potenza	(kW)	

Rapporto
1:1

Foro 
maschiato
“R”

Punto di 
riferimento

Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ
Qtà 1+ 6+ 30+
Sc. Prezzo -22% Su richiesta

Denti Vite Prezzo unit.
Codice Z Modulo ØP E ØD ØA ØM F G H R T da 1 a 5
ZB0.8-16 16

0,8
12,80 20 13,93 6 10 16,00 12,21 3,00 M3 3,00 10,11 F

ZB0.8-20 20 16,00 20 17,13 6 13 14,76 10,51 3,40 M3 3,40 13,17 F
ZB0.8-25 25 20,00 20 21,13 6 16 13,36 8,00 4,24 M3 4,24 18,29 F
ZB0.8-30 30 24,00 20 25,13 6 20 11,96 6,00 5,09 M3 5,09 19,75 F
ZB1-20 20

1,0
20,00 25 21,41 8 18 18,45 14,00 4,24 M4 4,24 20,18 F

ZB1-25 25 25,00 25 26,41 8 22 16,68 10,80 5,28 M4 5,28 21,51 F
ZB1-30 30 30,00 25 31,41 8 26 14,95 8,00 6,35 M4 6,35 22,93 F
ZB1.25-20 20 1,25 25,00 23 26,70 8 22 15,27 9,00 6,00 M4 6,00 20,50 F
ZB1.25-30 30 37,50 36 39,30 10 30 23,47 13,50 8,00 M4 8,00 26,25 F
ZB1.5-20 20

1,5
30,00 35 32,12 10 26 25,17 18,00 6,35 M4 6,35 21,81 F

ZB1.5-25 25 37,50 35 39,62 10 32 22,57 13,50 8,00 M4 8,00 25,38 F
ZB1.5-30 30 45,00 35 47,12 10 38 19,92 9,00 9,50 M4 9,50 26,86 F
ZB2-20 20

2,0
40,00 42 43,00 12 34 29,00 19,00 8,50 M5 8,50 25,56 F

ZB2-25 25 50,00 42 52,83 12 40 25,52 12,00 10,60 M5 10,60 28,50 F
ZB2-30 30 60,00 42 63,00 12 50 21,87 7,00 12,70 M5 12,70 32,04 F
ZB2.5-16 16

2,5
40,00 50 43,50 15 35 36,80 27,50 8,00 M5 8,00 26,14 F

ZB2.5-20 20 50,00 50 54,00 15 40 33,50 20,00 10,60 M5 10,60 32,60 F
ZB2.5-25 25 62,50 50 66,00 15 55 30,50 15,00 15,00 M5 15,00 37,10 F



Altri prodotti...

G0

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2

PRT-TO

Corona girevole
Iglidur®, Con
dentatura esterna-
Iglidur®, allumini...

SRG

Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
77,3mm a 83mm

PRFbou

Sistema di chiusura,
Pulsante apriporta di
emergenza

BFA

Anelli d'arresto per
alberi, Anello tipo E

BTC_M

Tappo per tubo
quadrato con inserto
maschiato, Con
inserto maschiato

CHB

Single output shaft,
For CHB gearbox

ACLBMC

Supporto per sensore
per profili alluminio,
Porta cellula

SMLS

Tavola lineare, Per
lunghezze ridotte

TCSH

Tenditore per catena
automatico, Con
pattino

BOX-TOR-INCH

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, For fasteners
and fitting

EX

Albero per riduttori E,
Albero semplice per
riduttori E

Prodotti correlati

SSB

Ingranaggio conico
inox, 1:1

B

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 1:1
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